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Olmessstabe
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Griffteil Thermoplast Polyamid.
Olmessstab Stahl.
0-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausfiihrung:
Griffteil schwarz.
Olmessstab phosphatiert.
Temperaturbereich:
Temperaturbestindig bei Ol bis 100 °C.
Zeichnungshinweis:
Form B: mit Entliiftungsbohrung
Form C: ohne Entliiftungsbohrung
Form D: mit Entliftungsbohrung
1) 0-Ring
2) nur bei Form D
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Artikeliibersicht
Olmessstibe
Bestellnummer Form D D1 D2 D3 D4 L L1 S
0 min.
K0468.22714 B 27 14 18 13 4 34 13 10
K0468.23218 B 32 18 24 14 5 45 17 9
K0468.23220 B 32 20 24 14 5 44,5 18 10
K0468.32714 ¢ 27 14 18 13 4 34 20 17
K0468.33012 ¢ 27 12 18 14 4 36 20 16
K0468.33318 c 33 18 24 14 5 44 21 17,5
K0468.33520 ¢ 35 20 24 16 5 46 21 17,5
K0468.42714 D 27 14 18 13 4 34 20 17
K0468.43318 D 33 18 24 14 5 44 21 17,5
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